52220030 DATENBLATT

Giltig ab: SKINTOP MULTI FLANSCH FL21 / FL21+M25 a LAPP

29.08.2022

Eine Flanschplatte inklusive aufgeklebter Dichtung. Die duBeren
Bohrungen entsprechen dem FL21 Layout nach der
schwedischen Norm SEN 28 09 01. Die innere Aussparung ist
passend fir die SKINTOP MULTI und SKINTOP CUBE.

In zweiter Ausfiihrung kann neben einer Mehrfacheinfiihrung
zusatzlich eine Verschraubung M25 montiert werden.

Einzelteile:

Platte Stahl, pulverbeschichtet (RAL7035) / V2A-Stahl
Dichtung NBR-SBR
Befestigungsmaterial Schrauben, Unterlegscheibe, Gegenmutter

Technische Merkmale:

Layout FL21 nach SEN 28 09 01
Schutzart IP66 nach DIN EN 60529*
Temperaturbereich -10°C bis +70°C (kurzzeitig 90°C)

Approbationen: C €

Referenz Normen: DIN EN 62444

Passendes Zubehor: SKINTOP® MULTI
SKINTOP® CUBE
SKINTOP® Verschraubung M25

*|P-Schutzart wird nur in Verbindung mit richtig montiertem Zubehér erreicht.
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52220030 DATENBLATT

Giltig ab: SKINTOP MULTI FLANSCH FL21 / FL21+M25 a LAPP

29.08.2022
Typausfiihrungen:

Bezeichnung | GroBe Material Farbe Aussparung
52220030 FL21 Pulverbeschichteter Stahl RAL7035 SKINTOP MULTI / SKINTOP CUBE
52220031 FL21 Edelstahl Edelstahl gewalzt SKINTOP MULTI / SKINTOP CUBE

. SKINTOP MULTI + M25 /
52220032 FL21 Pulverbeschichteter Stahl RAL7035 SKINTOP CUBE + M25
SKINTOP MULTI + M25 /
52220033 FL21 Edelstahl Edelstahl gewalzt SKINTOP CUBE + M26
Abmessungen:
SKINTOP MULTI FLANSCH FL21 RAL7035 / V2A
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52220030 DATENBLATT
Glltig ab:
20.08.2022 SKINTOP MULTI FLANSCH FL21 / FL21+M25

G LAPP

SKINTOP MULTI FLANSCH FL21 + M25 RAL7035 / V2A

Flanschplatte
Flange plate

Befestigungsmaterial
Mourfing maferial
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Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Bestdndigkeitsfragen liber aggressive Medien oder bestimmte Ole kann unser Labor Sie gerne beraten.
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