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Beschreibung 

 Handhydraulische Crimpzange und passende Crimpbacken 

für die für die EPIC® Powerlock Serie. 

 Breiter Crimpbereich von 6 bis 300 mm² 

 Zwei Wege Hydraulikpumpe reduziert die Anzahl an 

Pumpvorgängen. 

 Automatische Öffnung mit hörbarem „click“ 

 Ausgestattet mit einem mechanischen Anschlag, der den 

Kolben am Ende seines Hubs blockiert. 

 Rücklauf des Kolbens durch Drehen des beweglichen Griffs 

und anschließendes Schließen   

 

 

 

Artikel- 

Number 
Artikel Crimpgesenk Höhe [mm] Crimpgesenk Breite [mm] 

44420337 
POWERLOCK CRIMP 

WERKZEUG C1301) 
- - 

44420338 
POWERLOCK CRIMPGESENK 

C352)   
9.0 12,0 

44420330 
POWERLOCK CRIMPGESENK 

C502)     
10,0 12,0 

44420331 
POWERLOCK CRIMPGESENK 

C702)           
12,0 12,0 

44420332 
POWERLOCK CRIMPGESENK 

C952)           
14,0 12,0 

44420333 
POWERLOCK CRIMPGESENK 

C1202)         
16,0 12,0 

44420334 
POWERLOCK CRIMPGESENK 

C1502)         
17,3 12,0 

44420335 
POWERLOCK CRIMPGESENK 

C1852)         
19,0 12,0 

44420336 
POWERLOCK CRIMPGESENK 

C2402)         
23,57 12,0 

44420340 
POWERLOCK CRIMPGESENK 

C240NEW2)  
 21,5 12,0 

                                          

 

 

 

 

 

 

Hinweis 

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. 

Gesenk 

Höhe 

Gesenk 

Breite 

1)Powerlock Crimpwerkzeug C130 

2)Powerlock 

Crimpgesenk 

(Beispielhaft) 


