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Neu Produktfamilie nur in ABS in verschiedenen Größen mit integrierter 

Lochplatte und Schnappschnellverschluss. Unschlagbares Preis- / 

Leistungsverhältnis für den Innenbereich. 

 

 

 Kostengünstige Gehäuse mit Scharnieren und Schnappschnellverschluss 

 Integrierte Lochplatte (im Gehäusepreis enthalten) 

 grauer Deckel 

 einzigartige Schwalbenschwanzführung für Rahmen- oder Frontplatte 

(keine Distanzbolzen) 

 Schraubendurchmesser für Montageplatte 3,5 mm  
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Die ECONIMIC BOX besteht aus: 
 

Gehäuse ABS 

 

Deckel ABS 

 

Lochplatte ABS 
 

 

Technische Merkmale: 
 

Farbe grau / RAL 7035 
 

Deckel grau 
 

Schutzart IP 67 

  

Schlagfestigkeit IK 08  

 

Temperaturbereich -40°C bis +85°C  

  

Approbationen:  
 
 
 File Nr. E178096 

 
 
 
 
 
 
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
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Größe 
H1 

[mm] 

H2 

[mm] 

H3 

[mm] 

H4 

[mm] 

W1 

[mm] 

W2 

[mm] 

W3 

[mm] 

W4 

[mm] 

D1 

[mm] 

D2 

[mm] 

D3 

[mm] 

Art. 

Nummer  

150 x 150 x 90 156 134 122 111,5 150 134 122 111,5 90 20 70 53110130 

150 x 200 x 100 216 190,5 178 160 161,5 141 128 110 100 25 75 53110131 

180 x 180 x 150 203 177,5 163,5 144,5 196 177,5 163,5 144,5 145 25 120 53110132 

200 x 300 x 160 309 280 256 225 203 178 154 127,5 162,5 30,5 132 53110133 

300 x 400 x 160 404 374 353 325 300 274 252 230 160 30 130 53110134 

400 x 500 x 160 504 474 454 429 400 374 354 329 160 30 130 53110135 


