
A3-1 セレクションテーブル
コンベヤ技術用ケーブル

 可動使用 
 固定使用および可動使用  
 固定使用

 項目に合致 /最適
  項目に使用可

** 可動使用で定格電圧U° /U = 450/750 Vac の場合最低導体温度 -15 ° C、公称断面積 1.5 mm2 以上
** 最小曲げ半径 5 x D、外径 21.5 mm未満の場合のみ

使用基準 ケーブルの指定
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 使用上の特徴

ケーブルトレーラーガイドシステム 別のセレクションテーブル「アプリケーション」A3-2を参照
ローラー、ドラムモーターによる固定 別のセレクションテーブル「アプリケーション」A3-2を参照
引張荷重下での巻き取り/折返し配線 別のセレクションテーブル「アプリケーション」A3-2を参照
リフト/コンベヤシステムでのフリーハンギング使用
追加負荷のフリーハンギング
屋外使用
短い移動距離、室内
短い移動距離、屋外
ケーブルチェーンでの使用 別のセレクションテーブル「FD」A3-2を参照

  規格

VDE/HAR/DIN準拠
VDE認可
VDE登録
難燃性（IEC 60332-1-2準拠）

  温度範囲

+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C
+5 °C
0 °C
-5 °C
-10 °C
-15 °C
-20 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C

  曲げ半径

7.5 x D
10 x D
12.5 x D
20 x D

  定格電圧

300/500 V
450/750 V
600/1000 V

  構成

PVC心線絶縁
TPE心線絶縁
ポリオレフィンベースの心線絶縁
ゴム心線絶縁
支持材: 麻/テキスタイルロープ
支持材: スチールロープ、内部
支持材: スチールロープ、外部
支持材: ケブラーロープ
支持ブレード付きアウターシース
PVCシース
PURシース
ゴムシース



セレクションテーブル A3-2
コンベヤ技術用ケーブル ‒ 応用分野

使用基準 ケーブルの指定
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  アプリケーション

ケーブルトレーラーシステム

巻き取り、軽度の応力
（１列巻取り構造 ‒ 重ね巻き）

巻き取り、中程度の応力
（多列巻取り構造 ‒ １層巻き）

巻き取り、中程度の応力
（多列巻取り構造 ‒ 多層重ね巻き）

垂直巻き取り

リールストレージ（水平）

リールストレージ（垂直）

引張荷重下での折返し配線

押しボタン制御ユニット

ケーブルチェーン

リフト

 項目に合致 /最適
   項目に使用可


