29500764 DATEN BLATT
Gultig ab: -
31.08.2021 EPIC® DATA TS GOF SC-R] (F*)

Beschreibung

e LWL-DIN Adapter mit vorkonfektionierter Kupplung
e Verfligbar mit SC-RJ-Kupplung

-

e Platzsparende Bauform fiir die Hutschiene TH35 5
o  Geeignet fir Industrieumgebung (Schutzklasse 1P20) - ?
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Allgemeine Kennwerte

Schnittstellen

Kupplungstyp
Temperaturbereich

Schutzklasse

Gehausefront:

Kupplung SC-RJ

Gehauseriickseite:

Hutschiene TH35

SC-RJ

Umgebung: -10°C bis +60°C (+14°F bis 140°F)
IP 20

Variante

Artikel Bezeichnung Geeignete Fasertypen (F*) Kupplungsfarbe
29500764 EPIC DATA TS GOF SC-R) MM MM Beige
29500765 EPIC DATA TS GOF SC-R) SM SM Griin
Optische Eigenschaften

Einfligedampfung (Kupplung) max. 0,2 dB

Mechanische Eigenschaften

Gehéduse

Farbe RAL 7035

Montage Tragschiene (TH35)

Gehause, Material PC

Federelement, Material

Kupplungen
Schlitzhllse
Steckzyklen

Standards

Produktnorm, LWL-Steckverbinder Typ SC-RJ
Abmessungen von Niederspannungsschaltgeraten
Genormte Tragschienen fiir die mechanische
Befestigung von elektrischen Geraten in
Schaltanlagen

Bronze, verzinnt

Keramik
=500

IEC 61754-24
DIN 60715
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Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

64

EPIC DATA TF GOF SC-R)

Die Fotografien sind nicht maBstéblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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