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Beschreibung

° Werkzeugfrei beschaltbarer, feldkonfektionierbarer RJ45-

Stecker

° IDC-Kontaktierung, Cat.5e

. Wiederschaltbar, zugfest und vibrationsbesténdig

. Fir geschirmte und ungeschirmte Kabel bis 8 mm

Allgemeine Kennwerte

Polzahl

Anschlussart

Aufschaltung
Temperaturbereich (Betrieb)

Mechanische Eigenschaften

Verschmutzungsgrad
Zugentlastung
Gehé&use, Farbe
Zulassiger Draht @

Zul3ssige Litze @
Kabelmantel @

Elektrische Kennwerte

Nennstrom Iy

Standard

Steckverbinder fir el. Einrichtungen - Teil 7
Steckverbinder fir el. Einrichtungen - Teil 7-3
Informationstechnologie - Eigenstandige
Verkabelung fir Kundenbedarf

8
IDC-Schneidklemmkontakt
In Paaren

-20 °C bis 70 °C

2

>50 N

Grau, dhnlich RAL 7042

0,4 mm bis 0,54 mm (AWG 26 - AWG 23)

Bedingt 0,64 mm (AWG 22)

0,12 mm? bis 0,32 mm? (AWG 26/7 - AWG 22/7)
4,5 mm bis 8,0 mm

1,55 A bei 20°C

IEC 60603-7
IEC 60603-7-3
ISO/IEC 11801
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Technische Zeichnungen
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Anwendungsgebiete
Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maBstablich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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