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Manuelles Schilderprägegerät in zwei Größen für die vielseitige Verwendung im Werkstatt- und Industriebereich, ideal zum 

Kennzeichnen von kleinen, schnell wechselnden Zahlen- und Buchstabenkombinationen. 

 

Der Anlegetisch ist mit einer Klemmleiste für das Typen-Schild und mit Anlegemarkierungen versehen. Ein 5-Fach 

verstellbarer Tischvorschub garantiert genaue Abstände der Schriftzeichen zueinander und die Druckbegrenzung sorgt für 

gleichmäßig tiefe Prägungen. 

 

  
 

Technische Merkmale: 

Schrifthöhe 2 bis 5 mm (austauschbar) 

Prägerad A bis Z; 0 bis 9 und Zeichen /,+- 

Aufstellfläche 320 x 90 mm 

Höhe 303 mm 

Einfuhrtiefe ca. 100 mm 

Schildergröße 140 x 90 mm 

Materialstärke max. 3 mm 

Gewicht ca. 7,3 kg 
 

Passende Zubehör: FLEXIMARK
®

 SMC blanko 

 PK Ersatzprägerad 

 

Maßtabelle:  

Artikel Nr. Bezeichnung 
Texthöhe 

mm 

Ersatzprägerat 

 Art. Nr. 

6172 5991 SP 1 Prägegerät 2mm 2 6172 6000 

6172 5990 SP 1 Prägegerät 3mm 3 6172 6001 

6172 5992 SP 1 Prägegerät 4mm 4 6172 6002 

6172 5993 SP 1 Prägegerät 5mm 5 6172 6003 

 

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. 

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.   

 


