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Flexible Massebänder aus verzinnten Kupferdrähten und 

Kontakthülsen aus Kupferblech.  

 

 

Material: 

Litze Kupferdrähte, verzinnt 

Kontakthülse Kupferblech  

 

Technische Merkmale: 

Anschlussschrauben M6 & M8 Schrauben 

Querschnitt 6mm² bis 25mm² 

Einzeldrahtstärke 0,2mm 

 

Zulassungen: E501239   

 

Referenz Normen: IEC 60364-5-54 

 

Maßtabelle:  

Artikel Nr. 
Querschnitt 

mm² 

Länge 

mm 

Breite 

mm 

Bohrungs-

abstand 

mm 

Anschluss-

schrauben 

4571196 6 210 11 200 M6 

4571197 6 310 11 300 M6 

4571126 10 220 15,5 200 M6 

4571129 10 320 15,5 300 M6 

4571127 16 220 17 200 M8 

4571130 16 320 17 300 M8 

4571128 25 220 22,5 200 M8 

4571131 25 320 22,5 300 M8 

 

 

 

 


