
型番アダプター 寸法 最大曲げサイクル
AWG/mm² 2 Mio. 3 Mio. 5 Mio. 7 Mio. 10 Mio.

Cable product

ETHERLINE® FD P Cat.5e 2170289 2x2x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD P Cat.5e 2170489 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® FD P BK Cat.5e CE217489 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® P EC FD Cat.5e 2170433 1x4x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD P FC Cat.5 2170894 2x2x22/7 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e 2170941 1x4x22/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e 2170937 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® FD P Cat.6 2170488 4x2x26/19 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® FD P Cat.6A 2170484 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD Cat.6A 2170485 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® PN Cat.6A P FD FC 2170590 4x2x24/7 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® PN Cat.6A Y FD FC 2170591 4x2x24/7 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® Cat.6A P FD FC 2170592 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® Cat.6A Y FD FC 2170593 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® PN Cat.7 FD P 2170487 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® T1 FD P 2170920 1x2x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170272 1x2x0.25 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170273 2x2x0.25 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170275 1x2x0.34 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170276 2x2x0.34 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170278 1x2x0.5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170279 2x2x0.5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 2170344 1x2x18 AWG + 1x2x15 AWG 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 2170345 1x2x24 AWG + 1x2x22 AWG 15xD 18xD 21xD

UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 2170346 1x2x18 AWG + 1x2x15 AWG 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 2170347 1x2x24 AWG + 1x2x22 AWG 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 2170818 3x2x0.25 mm² + 3x1.0 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170213 1x2x0.25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170214 2x2x0.25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170215 3x2x0.25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170813 1x2x0.25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170814 2x2x0.25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170815 3x2x0.25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS PB FD P 2170222 1x2x0.64 mm² 8xD 9xD 10xD

UNITRONIC® BUS PB FD P A 2170822 1x2x0.64 mm² 8xD 9xD 10xD

UNITRONIC® BUS PB FD P FC 2170322 1x2x0.64 mm² 15xD

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 2170997 1x2x0.64 mm² 15xD 18xD

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 2170227 1x2x0.22 mm² + 3x1.0 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 2170495 1x2x0.64 mm² + 4x1.5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 2170882 1x2x0.64 mm² + 4x1.5 mm² 8xD 9xD 12xD

A2-2  セレクションテーブル
ケーブルベアキャリアで使用するデータケーブル ‒ 
定義されたインサートパラメータにおける最大曲げサイクル

選択テーブルA2-2は、以下に掲げる使用パラメータに適合するアプリケーションシナリオでのみ使用できます: 
加速度: 3 m/s² | 速度: 3 m/s | 移動距離: 5 m | 温度: 20 °C

上に列挙した値、係数および曲げサイクルは参考値であり、実際のアプリケーションでご使用される値を保証するものではございません。 
これとは異なるアプリケーションシナリオの場合、最大曲げサイクルの値が異なってきます。 上記の数値は調整および修正される場合があります。

D = 外径


