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Beschreibung 

 Stift- und Buchsenkontakte für Rundsteckverbinder M23 

D-Sub, MC 20 sowie MH Gigabitmodul 

 Passende Crimpzange: 11148004 

 Passender Locator: 11148302 

 

 

 

Artikel- Nummer Artikel- Bezeichnung Version Für Bauform 

1 mm Kontakte  Buchse 

44423356 EPIC
®

 SIGNAL D-SUB BCM 1MM 1 mm Buchse 0,25 - 

1,0mm² 

M23 D-Sub, MC 20, MH 

Gigabit 

1 mm Kontakte  Stift 

44423357 EPIC
®

 SIGNAL D-SUB SCM 1MM 1 mm Stift 0,25 - 

1,0mm² 

M23 D-Sub, MC 20, MH 

Gigabit 

 

Werkstoffe und Oberflächen 

Grundmaterial Kupferlegierung 

Oberfläche Gold 

 

Crimpeinstellungen 

 

Kontakttyp 
Kabelquerschnitt 

[mm²] 

Crimpzangeneinstellung 

(Art.Nr. 11148004) 

Locatorpossition 

(Art.Nr. 11148302) 

Buchse 

0,25 mm² 1,00 

4 

0,34 mm² 1,05 

0,50 mm² 1,10 

0,75 mm² 1,15 

1,0 mm² 1,20 

Stift 

0,25 mm² 1,00 

3 

0,34 mm² 1,05 

0,50 mm² 1,10 

0,75 mm² 1,15 

1,0 mm² 1,20 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. 

  

 


