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Aderendhülsen zum vercrimpoen und schützen Mehradrigen Leitungen. 

 

 

Material: 
Grundkörper E-Cu verzinnt / Polypropylene 

 

Technische Merkmale: 

Leiterquerschnitt 0,5mm² bis 2,5mm² 

Temperaturbereich +105°C 

 

Farbe: Orange 

 Weiß 

 Grau 

 Blau 

 Rot 

 Gelb 

 Schwarz 

 

Approbation: E485383 

 

Referenz Normen: DIN 46228 T4 

 

Technische Zeichnung:  

 
Maßtabelle:  

Artikel Nr. 

Leiterquer

-schnitt 

mm² 

Farbe 

Abmessungen 

mm 
VPE 

Stk. 
l1 l2 d1 d2 R 

61802052 0,5 weiß 14,5 8 1,1 2,6 3,5 3000 

61802053 0,5 orange 14,5 8 1,1 2,6 3,5 3000 

61802054 0,75 grau 14,5 8 1,3 2,7 3,6 3000 

61802055 0,75 weiß 14,5 8 1,3 2,7 3,6 3000 

61802056 1 rot 14,5 8 1,5 3 3,9 3000 

61802057 1 gelb 14,5 8 1,5 3 3,9 3000 

61802058 1,5 schwarz 14,5 8 1,8 3,2 4,2 2500 

61802059 1,5 rot 14,5 8 1,8 3,2 4,2 2500 

61802060 2,5 blau 14,5 8 2,3 4,1 5 1500 

 

Handelsware, kein Lapp-Produkt. 

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. 

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.   

 


