A2-1 Tabele de selectie

S LAPP

Cabluri pentru utilizare in lant port-cablu - Cicluri de indoire si parametri de functionare

pana
lam

péna
la m/s?

Auto-
sustinere
pana la m/s

de

la°C

Performanta |Distanta de| Accele- Viteza de deplasare Gama de
deplasare ratie temperatura

Pana 2 Mil.
la®

Cicluri de functionare pentru raza minima de indoire/distanta

de deplasare (factor x diametrul cablului)

3 Mil.

5 Mil.

7 Mil.

10 Mil.

<10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m

Tipul de cablu

OLFLEX® CHAIN
809 SC

OLFLEX® CHAIN
809 SC CY

OLFLEX® CHAIN
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OLFLEX® CHAIN
809 CY

OLFLEX® CHAIN
819 P

OLFLEX® CHAIN
819 CP

OLFLEX®
FD 90

OLFLEX®
FD 90 CY

OLFLEX® CLASSIC
FD 810

OLFLEX® CLASSIC
FD 810 CY

OLFLEX®
FD 891

OLFLEX®
FD 891CY

OLFLEX® CHAIN
™

OLFLEX® CHAIN
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OLFLEX® CLASSIC
FD 810 P

OLFLEX® CLASSIC
FD 810 CP

OLFLEX®
FD891P
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9,5
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12,5
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Valorile mentionate mai sus, coeficientii si ciclurile de indoire sunt valori orientative si servesc doar ca punct de referinta fara caracter obligatoriu pentru evaluarea duratei de viata asteptate.

Valorile declarate pentru lungimile de deplasare, acceleratia si viteza sunt intotdeauna cele maximale.
Ne rezervam dreptul de a modifica si ajusta valorile mentionate mai sus.



S LAPP Tabele de selectie A2-1

Cabluri pentru utilizare in lant port-cablu - Cicluri de indoire si parametri de functionare

Performanta |Distanta de| Accele- Viteza de deplasare Gama de Cicluri de functionare pentru raza minima de indoire/distanta
deplasare ratie temperatura de deplasare (factor x diametrul cablului)

péna péna Auto-  Glisare pdna  de  pand 2 Mil. 3 Mil. 5 Mil. 7 Mil. 10 Mil.
lam lam/s?  sustinere lam/s la°C la°C
pénala m/s <10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m
Tipul de cablu
-35 <-15 9,5 12 11 13,5 13 16
O ®
S;FPLEX CHAIN Extended 100 50 10 5 >-15 <60 75 95 85 10,5 95 12
>60 80 9 11,5 10,5 13 12,5 155
-35 <-15 9,5 12 11 13,5 13 16
O ®
S;FCLPEX CHAIN Extended 100 50 10 5 >-15 <60 75 95 85 10,5 95 12
>60 80 9 11,5 10,5 13 12,5 155
-40 <-15 6,5 8,5 75 955 85 10,5
OLFLEX®
- <
£D 855 p Extended 100 50 10 5 >-15 <60 5 65 55 7 6 7,5
>60 80 6 8 7 9 8 10
-40 <-15 10 125 11,5 14 135 17
OLFLEX®
>- <
FD 855 CP Extended 100 50 10 5 15 <60 75 95 85 10,5 9,5 12
>60 80 9 11,5 10,5 13 12,5 155
-50 <-20 10 12,5 11,5 14 13,5 17
OLFLEX® PETRO
- <
FD 865 CP Extended 100 50 10 5 >-20 <60 75 95 85 105 95 12
>60 80 9 11,5 10,5 13 12,5 155
-40 <-15 10 125 11,5 14 135 17
O ®
OLFLEX® CHAIN Extended 100 50 10 5 >-15 <70 75 95 85 10,5 95 12
896 P <16 mm?
>70 90 9,5 12 11 13,5 13 16
-40 <-15 13 16,5 15 19 17 21
OLFLEX® CHAIN
- <
896 P 2 25 mm?2 Extended 100 50 10 5 >-15 <70 10 125 11 14 12 15
>70 90 12,5 155 14,5 18 16 20,5
-40 <-15 10 125 11,5 14 135 17
O ® >-15 <50 75 95 85 10,5 95 12
OLFLEX" ROBUST Extended 100 80 10 6
FD >50 <70 9 11,5 10,5 13 12,5 155
>70 105 10 12,5 11,5 14,5 15 18,5
-40 <-15 10 12,5 11,5 14 13,5 17
O ® >-15 <50 75 95 85 105 95 12
OLFLEXROBUST Extended 100 80 10 6
FDC >50 <70 9 11,5 10,5 13 12,5 155
>70 105 10 12,5 11,5 14,5 15 18,5
-5 <15 9,5 12 11135 13,5 17
OLFLEX® SERVO
> <
FD 781 CY £ 16 mm? Core 20 20 10 5 15 <50 75 955 85 105 10 12,5
>50 70 9 11,5 10,5 13 13 16,5
-5 <15 10 12,5 11,5 15 15 19
OLFLEX® SERVO
FD 781 CY > 25 mm? Core 20 20 10 5 >15 <50 75 95 9 11,5 11 14
>50 70 9,5 12 11,5 145 14,5 18
-25 <5 10 12,5 11135 13,5 17
OLFLEX® SERVO
> <
FD 7TCE Core 20 20 10 5 5 <50 75 955 85 10,5 10 12,5
>50 70 9 11,5 10 12,5 125 155
-40 <-15 13 155 145 175 18,5 22
O ®
OLFLEX" SERVO Core 20 20 10 5 >-15 <70 10 125 11,5 14,5 14 175
FD zeroCM
>70 90 12 14 13,5 17 16,5 20,5
-40 <-15 10 13 11,5 15 13,5 17,5
OLFLEX® SERVO
== <
£D 796 P Extended 100 50 10 5 15 <70 7,5 10 85 11 9,5 12,5
>70 90 9,5 12,5 11 14,5 13 17
-40 <-15 10 13 11,5 15 13,5 175
OLFLEX® SERVO
FD 796 P <16mmz  EXtended 100 50 10 5 >-15 <70 7,5 10 85 11 9,5 12,5
>70 90 9,5 12,5 11 14,5 13 17
-40 <-15 13 17 15 19,5 17 21,5
OLFLEX® SERVO
- <
FD 796 CP > 25mm:  EXtended 100 50 10 5 >-15 <70 10 13 11 14,5 12 15,5
>70 90 12,5 16,5 14,5 19 16 21

Valorile mentionate mai sus, coeficientii si ciclurile de indoire sunt valori orientative si servesc doar ca punct de referinté fara caracter obligatoriu pentru evaluarea duratei de viata asteptate.
Valorile declarate pentru lungimile de deplasare, acceleratia si viteza sunt intotdeauna cele maximale.
Ne rezervam dreptul de a modifica si ajusta valorile mentionate mai sus.



A2-1 Tabele de selectie SLAPP

Cabluri pentru utilizare in lant port-cablu - Cicluri de indoire si parametri de functionare

Performanta |Distanta de| Accele- Viteza de deplasare Gama de Cicluri de functionare pentru raza minima de indoire/distanta
deplasare ratie temperatura de deplasare (factor x diametrul cablului)

pana pana Auto-  Glisare pana  de pana 2 Mil. 3 Mil. 5 Mil. 7 Mil. 10 Mil.
lam lam/s?  sustinere lam/s la°C la°
panalam/s <10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m
Tipul de cablu
-40 <-15 9,5 12,5 10,5 14 13 17
OLFLEX® SERVO
- <
FD 798 CP Extended 100 50 10 5 >-15 70 75 10 8,5 " 9,5 12,5
>70 90 9 12 10 13 12,5 16,5
-40 <-15 10 13 11,5 15 13,5 17,5
OLFLEX® SERVO
- <
FD 7DSL Extended 20 50 10 5 >-15 <70 7,5 10 8,5 1 9,5 12,5
>70 90 9,5 12,5 1 14,5 13 17
- -40 <-15 10 13 11,5 15 13,5 17,5
O ®
OLFLEX" SERVO Extended 20 30 (Type 10 5 >-15 <70 75 10 8,5 " 9,5 12,5
FD 70CS 4)
>70 90 9,5 12,5 1 145 13 17

Valorile mentionate mai sus, coeficientii si ciclurile de indoire sunt valori orientative si servesc doar ca punct de referinta fara caracter obligatoriu pentru evaluarea duratei de viata asteptate.
Valorile declarate pentru lungimile de deplasare, acceleratia si viteza sunt intotdeauna cele maximale.
Ne rezervam dreptul de a modifica si ajusta valorile mentionate mai sus.





