
Artikelnummer Afmetingen Buigcycli

AWG/mm² 2 mln. 3 mln. 5 mln. 7 mln. 10 mln.

Kabeltype

ETHERLINE® FD P Cat.5e 2170289 2x2x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD P Cat.5e 2170489 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® FD P BK Cat.5e CE217489 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® P EC FD Cat.5e 2170433 1x4x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD P FC Cat.5 2170894 2x2x22/7 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e 2170941 1x4x22/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e 2170937 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® FD P Cat.6 2170488 4x2x26/19 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® FD P Cat.6A 2170484 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD Cat.6A 2170485 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® PN Cat.6A P FD FC 2170590 4x2x24/7 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® PN Cat.6A Y FD FC 2170591 4x2x24/7 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® Cat.6A P FD FC 2170592 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® Cat.6A Y FD FC 2170593 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® PN Cat.7 FD P 2170487 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® T1 FD P 2170920 1x2x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170272 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170273 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170275 1x2x0,34 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170276 2x2x0,34 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170278 1x2x0,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170279 2x2x0,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 2170344 1x2x18 AWG + 1x2x15 AWG 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 2170345 1x2x24 AWG + 1x2x22 AWG 15xD 18xD 21xD

UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 2170346 1x2x18 AWG + 1x2x15 AWG 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 2170347 1x2x24 AWG + 1x2x22 AWG 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 2170818 3x2x0,25 mm² + 3x1,0 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170213 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170214 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170215 3x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170813 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170814 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170815 3x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS PB FD P 2170222 1x2x0,64 mm² 8xD 9xD 10xD

UNITRONIC® BUS PB FD P A 2170822 1x2x0,64 mm² 8xD 9xD 10xD

UNITRONIC® BUS PB FD P FC 2170322 1x2x0,64 mm² 15xD

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 2170997 1x2x0,64 mm² 15xD 18xD

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 2170227 1x2x0,22 mm² + 3x1,0 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 2170495 1x2x0,64 mm² + 4x1,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 2170882 1x2x0,64 mm² + 4x1,5 mm² 8xD 9xD 12xD

A2-2  Selectietabellen
Dataleidingen voor gebruik in kabelrupsen – buigcycli bij gedefi nieerde toepassingsparameters

De selectietabel A2-2 is uitsluitend te gebruiken bij toepassingsscenario’s met toepassingsparameters overeenkomstig 
de volgende specifi caties: Versnelling: 3 m/s² | Snelheid: 3 m/s | Verplaatsing: 5 m | Temperatuur: 20 °C

De bovengenoemde waarden, factoren en buigcycli zijn richtlijnen en dienen slechts als indicatie van de te verwachte levensduur. Bij afwijkende toepassingsscenario’s zijn 
andere waarden voor buigcycli te verwachten.We behouden ons het recht voor aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot bovengenoemde waarden door te voeren.

D = Buitendiameter


