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Allgemeine Beschreibung:  

 Kabelbinder mit Beschriftungsfeld zur Bündelung und Beschriftung von Kabeln und Leitungen 

 Einsatz als Kennzeichnung, Werbeträger, Kofferanhänger und Etikettierung aller Art 

 Etikettenträger kann bei Montageart A leicht geöffnet werden, um das Etikett auszutauschen 

 Gute UV-Beständigkeit   

 

 

Material: Polypropylen  

 

Technische Merkmale: 

Temperaturbereich -18°C bis +90°C (Verarbeitungstemperatur mind. +10°C) 

Maße Kabelbinder 200 x 5 mm 

Zugbelastbarkeit 90 N 

 

Weitere Eigenschaften: 

Halogenfrei ja 

UV-beständig ja 

 

Farbe: transparent  

 

Artikelliste:  

Art. Nr.  Artikelbezeichnung Breite x Höhe 

mm 

Bemerkung Inhalt VPE 

61742810 ETB Etikettenträger 60x33 Inkl. Etikettenbögen 

(2 Bögen à 56 Etiketten) 

50 

61742900 ETB Etikettenbogen für 

Etikettenträger  

52x17,5 1 Bogen à 56 Etiketten 1 

 

 

Montageanleitung:  

Achten Sie darauf, dass der Kabelbinder bei der Einführung nicht geknickt wird, um dem Entstehen eines Weißbruchs 

vorzubeugen. 

Die Etikettenträger sind nicht für den Einsatz eines Werkzeuges gedacht. 

 

  

     
Montageart A   Montageart B 

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. 

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.   

 


