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Artikel- Nummer Artikel Version Leiterquer 

schnitt 

in mm² 

Querschnitts 

kennzahl 
Oberfläche Abisolierlänge 

(mm) 

Kontakte 

1121300C MC 2,5 gedreht Stift 0,5  Ag 7,8 

1121800C MC 2,5 gedreht Buchse 0,5  Ag 7,8 

1121310C MC 2,5 gedreht Stift 1,00 1 Ag 7,8 

1121810C MC 2,5 gedreht Buchse 1,00 1 Ag 7,8 

1121320C MC 2,5 gedreht Stift 1,5 2 Ag 7,8 

1121820C MC 2,5 gedreht Buchse 1,5 2 Ag 7,8 

1121330C MC 2,5 gedreht Stift 2,5 3 Ag 7,8 

1121830C MC 2,5 gedreht Buchse 2,5 3 Ag 7,8 

1121340C MC 2,5 gedreht Stift 4,00  Ag 7,8 

1121840C MC 2,5 gedreht Buchse 4,00  Ag 7,8 

 

 

 

 
 

Zulassungen 

UL-Zulassungen , E-File-Nummer E75770 

Normen 

Sicherheitsnorm IEC 61984, UL1977 

 

                                                                                           

Hinweis 

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. 

 

 


