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Die innovative Mehrfachkabeleinfiihrung

SKINTOP® MULTI VENT verfligt Uber ein fest integriertes
Druckausgleichselement zur optimalen Entliftung von
geschlossenen Gehausen. Die Mehrfacheinfiihrung besteht aus
einer Polycarbonat Schale, sowie aus einem Geleinsatz als
Dichtelement. Sie dient der optimalen Abdichtung mit einer
maximalen Packungsdichte vieler Leitungen mit unterschiedlichen
Durchmessern. Durch die elastische Gelmembran-Technologie
konnen Leitungen durchgestoBen und direkt angeschlossen werden.
Um eine optimale Zugentlastung zu gewéhren, kann ein Kabelbinder

am Leitungsbiindel fixiert werden.

Material:

Schale:

Dichtung:
Druckausgleichselement:

Technische Merkmale:

IP-Schutzart:
Temperaturbereich:
Materialeigenschaft:

Polycarbonat (PC)
Gel
Polybutylenterephthalat (PBT)

IP66, 1P67 und IP68 (0,1bar / 60min) nach EN 60529

-30°C bis +110°C
Brandverhalten V-2 nach UL 94
Ol UV und Ozon Besténdig

Farbe: Schwarz
Typausfiuhrungen:
Max. Anzahl Luftdurchlass
Artikelnummer Artikelbezeichnung Durchfih- Ka?(ilgzlz_gﬂ X Druckausgleichs-
rungen element
52220092 SKINTOP® MULTI VENT Version 1 21 6 X 8-12 mm; 15 x 3-7 mm 0,65l/min
4 X 2-6 mm; 8 X 4-8 mm;
52220093 SKINTOP® MULTI VENT Version 2 20 3x5-9mm; 2 x8-12 mm; 0,65l/min
1x12-16 mm
2 x ASI BUS oder 2 x 2-4 mm
52220094 SKINTOP® MULTI VENT Version 3 29 29 X 2-6 mm 0,65l/min
52220095 SKINTOP® MULTI VENT Version 4 11 8x8-12mm; 2 x 12-16mm; 0,65/min
1x16-20 mm
52220160 SKINTOP® MULTI VENT Version 5 26 26x D4-08 0,65l/min
® . 9x B2-06; 8x D4-D8; .
52220162 SKINTOP™ MULTI VENT Version 6 23 4x BT-B11: 2x F10-B14 0,65l/min
MaBe: 46 mm x 144 mm x 14 mm

Befestigungsbohrungen:

Approbationen:

Norm Referenz:

C€

4 x 4,5mm fur M4 Befestigungsschrauben

Rickhaltevermdgen in Anlehnung an DIN EN 62444

Schutzart in Anlehnung an DIN EN 60529

Passendes Zubehor:
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Montageausschnitt SKINTOP® MULTI VENT
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SKINTOP® MULTI VENT VERSION 2
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@10 (Klemmbereich @5 - $9)
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ASI BUS oder

x Rundkabel (Klemmbereich $2 - ®4)
ASI BUS or
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@7 (Klemmbereich 2 - ®6)
(Clamping range 92 - ®6)
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130

1h

Druckausgleichselement
Pressure equalizer

Ersteller: THSC6/PDP Dokument: DB52220092DE
Freigegeben: DAMU1/PDP | Version: 01

Wir behalten uns alle Rechte gemaB DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

S LAPP

Seite 2 von 4




52220092 DATENBLATT P P
Gliltig ab: ® @ LA
27 04.2021 SKINTOP™ MULTI VENT
SKINTOP® MULTI VENT VERSION 3
@7 (Klemmbereich ®2 - @6
(Clamping range @2 - @6l Befestigungsbohrung
" Fixing hole
/A SINTOPOMULTI | |
k N f7.3)
=% w?ﬁ‘:m W &
- EN
130 \ Druckausgleichselement
Pressure equalizer
144
SKINTOP® MULTI VENT VERSION 4
13 (Klemmheremh ®8 - 912)
(Clamping range $8 - ®12) RERRStiGE A
Fixing hole
s —
Yo L SKINTOP® MULTI ! ) S|
S ) Y
— & & ) A :
w| oy NS gl i
F| m 00
W?GW; o= @ _( ; Druckausgleichselement
1A\ K/ N Pressure equalizer
728 T o1p8mm | B16-20mm 274

@17 (Klemmbereich $12 - 16
(Clamping range 12 - $16)

@21 (Klemmbereich 16 - $20)
(Clamping range 16 - $20)

130

bk

Ersteller: THSC6/PDP
Freigegeben: DAMU1/PDP

Dokument: DB52220092DE
Version: 01

Seite 3 von 4

Wir behalten uns alle Rechte gemaB DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE




52220092 DATENBLATT

Gilltig ab: SKINTOP® MULTI VENT @ LAP P

27.04.2021

SKINTOP® MULTI VENT VERSION 5
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SKINTOP® MULTI VENT VERSION 6
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Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Besténdigkeitsfragen Uber aggressive Medien oder bestimmte Ole kann unser Labor Sie gerne beraten.
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