
Número de artículo Dimensión Ciclos de fl exión

AWG/mm² 2 Mill. 3 Mill. 5 Mill. 7 Mill. 10 Mill.

Producto

ETHERLINE® FD P Cat.5e 2170289 2x2x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD P Cat.5e 2170489 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® FD P BK Cat.5e CE217489 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® P EC FD Cat.5e 2170433 1x4x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD P FC Cat.5 2170894 2x2x22/7 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e 2170941 1x4x22/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e 2170937 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® FD P Cat.6 2170488 4x2x26/19 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® FD P Cat.6A 2170484 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD Cat.6A 2170485 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® PN Cat.6A P FD FC 2170590 4x2x24/7 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® PN Cat.6A Y FD FC 2170591 4x2x24/7 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® Cat.6A P FD FC 2170592 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® Cat.6A Y FD FC 2170593 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® PN Cat.7 FD P 2170487 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® T1 FD P 2170920 1x2x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170272 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170273 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170275 1x2x0,34 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170276 2x2x0,34 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170278 1x2x0,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170279 2x2x0,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 2170344 1x2x18 AWG + 1x2x15 AWG 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 2170345 1x2x24 AWG + 1x2x22 AWG 15xD 18xD 21xD

UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 2170346 1x2x18 AWG + 1x2x15 AWG 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 2170347 1x2x24 AWG + 1x2x22 AWG 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 2170818 3x2x0,25 mm² + 3x1,0 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170213 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170214 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170215 3x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170813 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170814 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170815 3x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS PB FD P 2170222 1x2x0,64 mm² 8xD 9xD 10xD

UNITRONIC® BUS PB FD P A 2170822 1x2x0,64 mm² 8xD 9xD 10xD

UNITRONIC® BUS PB FD P FC 2170322 1x2x0,64 mm² 15xD

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 2170997 1x2x0,64 mm² 15xD 18xD

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 2170227 1x2x0,22 mm² + 3x1,0 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 2170495 1x2x0,64 mm² + 4x1,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 2170882 1x2x0,64 mm² + 4x1,5 mm² 8xD 9xD 12xD

A2-2  Tablas de selección
Cables de datos para el uso en cadenas portacables: ciclos de fl exión con parámetros de uso defi nidos

La tabla de selección A2-2 se aplica exclusivamente en escenarios de aplicación cuyos parámetros de uso coinciden 
con los siguientes: Aceleración: 3 m/s² | Velocidad: 3 m/s | Recorrido: 5 m | Temperatura: 20 °C

Los valores indicados arriba, así como los factores y los ciclos de fl exión, son valores orientativos y sirven como una referencia no vinculante en la evaluación de la vida útil esperada.
Para escenarios de aplicación diferentes se esperan otros valores para los ciclos de fl exión. Nos reservamos el derecho a realizar ajustes y modifi caciones de los valores mencionados anteriormente.

D = Diámetro exterior


