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SILVYN
®

 FPAG ist eine Schlauchverschraubung mit einem Schnellverschluss für eine sichere 

Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Die Verschraubung ist 

passend für den Schlauch Typ SILVYN
®

 FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- 

und Anlagenbau und schutzisolierte Elektroinstallationen. 

 

 

Material: PA 66 

 

Eigenschaften: Schnelle Montage 

 Vibrationsschutz 

 Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche 

 Hohe mechanische Belastbarkeit 

  

Temperaturbereich: -50°C bis +135°C 

 

Farbe: Grau 

 Schwarz (UV-Beständig) 

  

Norm Referenz:            

 

Bemerkung: Halogen-, Schwefel- und Phosphorfrei 

 

Schutzart: IP 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UL FILENUMBER E308201 



55506585 DATENBLATT 
 Gültig ab: 

03.07.2018 
SILVYN

®
 FPAG 

 

Ersteller: M. Wegerer /PDP 

Freigegeben: DAMU1/PDP 

Dokument: DB55506585DE 

Version: 02 
Seite 2 von 2 

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.  
PD 0019/05_04.18DE 

 
Maßtabelle: 
 

Artikel Nr. Bezeichnung NW Gesamt 

Länge C 

mm 

Gewinde 

Länge B 

mm 

Innen  

Ø E  

mm 

Außen  

Ø D  

mm 

SW 

Grau 

5550 6580 SILVYN FPAG PG 7 GY 10 33 9 7,5 19 19 

5550 6590 SILVYN FPAG PG 9/1 GY 10 35 11 9,5 19 19 

5550 6600 SILVYN FPAG PG 9/2 GY 13 37 11 11 24 23 

5550 6610 SILVYN FPAG PG 9/3 GY 16 41 11 11 29 28 

5550 6620 SILVYN FPAG PG 11 GY 16 40 10 14,5 29 28 

5550 6630 SILVYN FPAG PG 13,5/1 GY 16 40 10 14,5 29 28 

5550 6640 SILVYN FPAG PG 13,5/2 GY 18 40 10 16,5 32 30 

5550 6990 SILVYN FPAG PG 13,5/3 GY 21 40 10 16,5 32 30 

5550 6650 SILVYN FPAG PG 16 GY 21 41 11 18 32 30 

5550 6660 SILVYN FPAG PG 21 GY 28 46 12 22,5 44 42 

5550 6670 SILVYN FPAG PG 29 GY 34 49 12 30,5 51 49 

5550 6680 SILVYN FPAG PG 36 GY 42 56 12 40 63 60 

5550 6690 SILVYN FPAG PG 48/1 GY 54 61 12 52 76 73 

5550 6700 SILVYN FPAG PG 48/2 GY 67 66 12 52 90 87 

Schwarz 

5550 6585 SILVYN FPAG PG 7 BK 10 33 9 7,5 19 19 

5550 6595 SILVYN FPAG PG 9/1 BK 10 35 11 9,5 19 19 

5550 6605 SILVYN FPAG PG 9/2 BK 13 37 11 11 24 23 

5550 6615 SILVYN FPAG PG 9/3 BK 16 41 11 11 29 28 

5550 6625 SILVYN FPAG PG 11 BK 16 40 10 14,5 29 28 

5550 6635 SILVYN FPAG PG 13,5/1 BK 16 40 10 14,5 29 28 

5550 6645 SILVYN FPAG PG 13,5/2 BK 18 40 10 16,5 32 30 

5550 6995 SILVYN FPAG PG 13,5/3 BK 21 40 10 16,5 32 30 

5550 6655 SILVYN FPAG PG 16 BK 21 41 11 18 32 30 

5550 6665 SILVYN FPAG PG 21 BK 28 46 12 22,5 44 42 

5550 6675 SILVYN FPAG PG 29 BK 34 49 12 30,5 51 49 

5550 6685 SILVYN FPAG PG 36 BK 42 56 12 40 63 60 

5550 6695 SILVYN FPAG PG 48/1 BK 54 61 12 52 76 73 

5550 6705 SILVYN FPAG PG 48/2 BK 67 66 12 52 90 87 

 

 

 

For more information please see our current catalogue. Please do not hesitate to contact our laboratory if there are any 

questions regarding resistance against aggressive agents and special oil. 

 


