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Das Montagewerkzeug SKINMATIC
®

 MH Set bietet eine schnelle, 

sichere und beschädigungsfreie Montage der 

SKINTOP
®

 Kabelverschraubungen bis zu einer Größe von M40. 

Die Spezialschlüssel bestehen aus verchromtem Werkzeugstahl und 

verhindern durch eine angeformte Auflagefläche das Abgleiten des 

Schlüssels vom Verschraubungssechskant. 

Das SKINMATIC
®

 MH Set besteht aus drei Spezialschlüsseln. 

 

 

 

 

   

Eigenschaften: 
 

Material     Verchromter Werkzeugstahl 

 

Geeignet für Verschraubungsgrößen M12-M40 

 

Das Set besteht aus   Schlüsselweite 16/20 mm (M12/M16) 

     Schlüsselweite 24/29 mm (M20/M25) 

     Schlüsselweite 36/45 mm (M32/M40)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. 

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.   

 

Größe / Size SW1 SW2
C

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

H

(mm)
Artikel- Nr./ Part No.

16 / 20 16 20 190,5 26,2 32,4 61

24 / 29 24 29 215,5 38,7 46,6 73,5

36 / 45 36 45 243,5 57,6 71,6 90,5
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