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Einstellmatrix für Crimpkontakte - Vierdorn Crimpzange mit Digitalanzeige 44423136

Artnr. Kontakt Bezeichnung Stift-Ø Buchse-Ø

Querschnitt 

[mm²]

Gesamtlänge 

[mm]

Litzeneinf

ührung -Ø 

[mm]

Litzenabisoli

erlänge 

[mm]

Einstellung 

Locator

Einstellung 

Crimp [mm]

44423133 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,06 23,3 0,75 4,4 6 0,48

44423133 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,08 23,3 0,75 4,4 6 0,50

44423133 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,14 23,3 0,75 4,4 6 0,60

44423133 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,25 23,3 0,75 4,4 6 0,70

44423134 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,14 23,3 0,9 5,5 6 0,55

44423134 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,25 23,3 0,9 5,5 6 0,60

44423134 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,34 23,3 0,9 5,5 6 0,65

44423135 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,34-0,50 0,6 0,34 23,3 1,1 5,5 6 0,65

44423135 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,34-0,50 0,6 0,5 23,3 1,1 5,5 6 0,73

44423125 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,06 17,1 0,75 4,4 7** 0,48

44423125 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,08 17,1 0,75 4,4 7** 0,50

44423125 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,14 17,1 0,75 4,4 7** 0,60

44423125 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,25 17,1 0,75 4,4 7** 0,70

44423126 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,14 17,1 0,9 5,5 7** 0,55

44423126 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,25 17,1 0,9 5,5 7** 0,60

44423126 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,34 17,1 0,9 5,5 7** 0,65

44423127 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,34-0,50 0,6 0,34 17,1 1,1 5,5 7** 0,65

44423127 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,34-0,50 0,6 0,5 17,1 1,1 5,5 7** 0,73

44423130 EPIC M17 SCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,06 19,4 0,75 4,5 1 0,48

44423130 EPIC M17 SCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,08 19,4 0,75 4,5 1 0,50

44423130 EPIC M17 SCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,14 19,4 0,75 4,5 1 0,60

44423130 EPIC M17 SCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,25 19,4 0,75 4,5 1 0,70

44423131 EPIC M17 SCM 1MM 0,34-0,50 1,0 0,34 19,4 1,1 5,5 1 0,80

44423131 EPIC M17 SCM 1MM 0,34-0,50 1,0 0,5 19,4 1,1 5,5 1 0,88

44423132 EPIC M17 SCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,25 19,4 1,5 4,5 1 0,65

44423132 EPIC M17 SCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,34 19,4 1,5 4,5 1 0,70

44423132 EPIC M17 SCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,5 19,4 1,5 4,5 1 0,78

44423132 EPIC M17 SCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,75 19,4 1,5 4,5 1 0,90

44423132 EPIC M17 SCM 1MM 0,25-1,0 1,0 1,0 19,4 1,5 4,5 1 1,00

44423122 EPIC M17 BCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,06 13,1 0,75 4,5 3 0,48

44423122 EPIC M17 BCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,08 13,1 0,75 4,5 3 0,50

44423122 EPIC M17 BCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,14 13,1 0,75 4,5 3 0,60

44423122 EPIC M17 BCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,25 13,1 0,75 4,5 3 0,70

44423123 EPIC M17 BCM 1MM 0,34-0,50 1,0 0,34 13,1 1,1 5,5 3 0,80

44423123 EPIC M17 BCM 1MM 0,34-0,50 1,0 0,5 13,1 1,1 5,5 3 0,88

44423124 EPIC M17 BCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,25 13,1 1,5 4,5 3 0,65

44423124 EPIC M17 BCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,34 13,1 1,5 4,5 3 0,70

44423124 EPIC M17 BCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,5 13,1 1,5 4,5 3 0,78

44423124 EPIC M17 BCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,75 13,1 1,5 4,5 3 0,90

44423124 EPIC M17 BCM 1MM 0,25-1,0 1,0 1,0 13,1 1,5 4,5 3 1,00

44423128 EPIC M17 SCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,34 19,8 1,5 6 5 0,80

44423128 EPIC M17 SCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,5 19,8 1,5 6 5 0,88

44423128 EPIC M17 SCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,75 19,8 1,5 6 5 1,00

44423128 EPIC M17 SCM 2MM 0,25-1,0 2,0 1 19,8 1,5 6 5 1,10

44423129 EPIC M17 SCM 2MM 1,5-2,5 2,0 1,5 19,8 2,3 6 5 1,40

44423129 EPIC M17 SCM 2MM 1,5-2,5 2,0 2,5 19,8 2,3 6 5 1,65

44423120 EPIC M17 BCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,34 15,6 1,5 6 4 0,80

44423120 EPIC M17 BCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,5 15,6 1,5 6 4 0,88

44423120 EPIC M17 BCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,75 15,6 1,5 6 4 1,00

44423120 EPIC M17 BCM 2MM 0,25-1,0 2,0 1 15,6 1,5 6 4 1,10

44423121 EPIC M17 BCM 2MM 1,5-2,5 2,0 1,5 15,6 2,3 6 4 1,40

44423121 EPIC M17 BCM 2MM 1,5-2,5 2,0 2,5 15,6 2,3 6 4 1,65

* * Positionierstift mit Markierung 1 verwenden.

Je nach verwendeter Litze können die erforderlichen Crimpzangeneinstellungen von den genannten Werten abweichen.


