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SILVYN
®

 KLICK-D ist eine Abdeckung für den Schlauchhalter SILVYN
®

 KLICK-S und sichert 

das herauslösen des Schlauches zusätzlich ab. 

 

 

Material: Polyamid 6  

 

Technische Merkmale: 

Nennweite NW 7 bis NW 48 

Temperaturbereich -40°C bis +105°C 
 

Weitere Eigenschaften: 

Brandklasse V2 nach UL94 

Halogen- und Phosphorfrei 

UV-Beständig SILVYN
®

 KLICK-D schwarz 

  

Farbe: Grau 

 Schwarz  

 

Approbation:  

 

Passendes Zubehör: SILVYN
®

 KLICK-S 

 SILVYN
®

 KLICK-V 

 

Maßtabelle:  

Artikel Nr. 
Nennweite 

NW 

Breite 

 

mm 

Abstand 

Zapfen 

mm 

Höhe 

Abdeckung 

mm 

Gesamt Höhe 

mm 

Gewicht 

g 

 SILVYN
®
 KLICK-D grau 

6181 1200 10/13 20,0 14,0 2,0 5,0 1,2 

6181 1260 16 22,0 16,0 2,0 5,0 1,3 

6181 1210 18/21 28,0 22,0 2,0 5,0 1,6 

6181 1220 28 35,0 29,0 2,0 5,0 1,8 

6181 1230 34 42,0 36,0 2,0 5,0 2,2 

6181 1240 42 54,0 48,0 2,0 5,0 2,7 

6181 1250 54 67,5 61,5 2,0 5,0 3,4 

 SILVYN
®
 KLICK-D schwarz 

6181 1205 10/13 20,0 14,0 2,0 5,0 1,2 

6181 1265 16 22,0 16,0 2,0 5,0 1,3 

6181 1215 18/21 28,0 22,0 2,0 5,0 1,6 

6181 1225 28 35,0 29,0 2,0 5,0 1,8 

6181 1235 34 42,0 36,0 2,0 5,0 2,2 

6181 1245 42 54,0 48,0 2,0 5,0 2,7 

6181 1255 54 67,5 61,5 2,0 5,0 3,4 

 

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. 

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.   

 


