A2-1 vybsrové tabulky ® LAPP

Kabely pro pouZziti v energetickych fetézech - ohybové cykly a provozni parametry

Vykonnost Draha Zrychleni Rychlost Teplotni Ohybové cykly pfi minimalnim poloméru ohybu/dréaze pojezdu
pojezdu rozsah (faktor x pramér kabelu)

Trida/fada dom dom/s? samonosny kluzny  od do 2 mil 3 mil. 5 mil. 7 mil. 10 mil.

dom/s dom/s *C °C .49y <iom >10m <10m >10m <10m >10m <i0m >10m

Oznaceni kabelu

0 <15 12 14,5

OLFLEX® CHAIN

809 SC Basic 10 & 3 3 >15 <50 10 12

>50 70 12 14,5

OLFLEX® CHAIN

i <
809 SC CY Basic 10 8 3 3 >15 <50 10 12

>50 70 12 14,5

OLFLEX® CHAIN

" S <
809 Basic 10 5 3 3 15 50 10 12

>50 70 12 14,5

OLFLEX® CHAIN

i > <
809 CY Basic 10 5 3 3 15 <50 10 12
>50 70 12 14,5
-5 <15 12,5 15 19,5
s ®
OLFLEX® CHAIN Basic 10 5 5 3 >15 <50 10 12 15
819 P
>50 70 12 14,5 19
-5 <15 12,5 15 19,5
OLFLEX® CHAIN )
<
819 CP Basic 10 5 5 3 >15 <50 10 12 15
>50 70 12 14,5 19
-5 <15 9,5 12 10,5 13 13 16,5
) ®
%FQLOEX Core 20 20 10 5 >15 <50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5
>50 70 9 115 10 125 125 155
-5 <15 9,5 12 10,5 13 13 16,5
OLFLEX®
<
FD 90 CY Core 20 20 10 5 >15 <50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5
>50 70 9 11,5 10 12,5 125 155
0 <15 9 11,5 10 12,5 125 155
O ®
%F;EOX CLASSIC Core 20 20 10 5 >15 <50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5
>50 70 9 11,5 10 125 125 155
0 <15 9 115 10 125 125 155
OLFLEX® CLASSIC
<
FD 810 CY Core 20 20 10 5 >15 <50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5
>50 70 9 11,5 10 12,5 125 155
-5 <15 9,5 12 10,5 13 13 16,5
OLFLEX®
> <
D 891 Core 20 20 10 5 15 <50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5
>50 70 9 11,5 10 125 125 155
-5 <15 9,5 12 10,5 13 13 16,5
OLFLEX®
<
FD 891 GY Core 20 20 10 5 >15 <50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5
>50 70 9 11,5 10 12,5 12,5 155
-25 <5 10 12,5 11135 135 17
0 ®
?&FLEX CHAIN Core 20 20 10 5 >5 <50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5
>50 70 9 11,5 10 125 125 155
-25 <5 13 16,5 15 19 19 23,5
A ®
OLFLEX® CHAIN Core 20 20 10 5 >5 <50 10 125 11,5 14,5 14 175
T™ CY
>50 70 12 15 14 175 175 22
-5 <15 8,5 11 10 12 12 15
OLFLEX® CLASSIC
<
FD 810 P Core 50 30 10 5 >15 <50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5
>50 70 8,5 11 10 12 12 15
-5 <15 8,5 11 10 12 12 15
OLFLEX® CLASSIC
<
FD 810 CP Core 50 30 10 5 >15 <50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5
>50 70 8,5 11 10 12 12 15
-5 <15 8,5 11 10 12 12 15
OLFLEX®
<
FD 891 P Core 50 30 10 5 >15 <50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5
>50 70 8,5 11 10 12 12 15

Vyse uvedené hodnoty, faktory a ohybové cykly jsou orientacnimi referenénimi hodnotami a slouZi pouze pro nezévazny odhad predpokladané Zivotnosti.
Udaje pro drahu pojezdu, zrychleni a rychlost jsou vzdy minény jako maximalni hodnoty, které nelze pouZit ve stejné aplikaci soucasné.
Vyhrazujeme si prévo na obmény a Upravy vySe uvedenych hodnot.



® LAPP Vybérové tabulky A2-1

Kabely pro pouZiti v energetickych fetézech - ohybové cykly a provozni parametry

Vykonnost Draha | Zrychleni Rychlost Teplotni Ohybové cykly pfi minimélnim poloméru ohybu/draze pojezdu
pojezdu rozsah (faktor x pramér kabelu)

Trida/Fada dom dom/s? samonosny kluzny  od do 2 mil 3 mil. 5 mil. 7 mil. 10 mil.
dom/s dom/s °C °C

<10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m

|
S

Oznaceni kabelu

-35 <-15 9,5 12 11 135 13 16
O ®
S(EFPLEX CHAIN Extended 100 50 10 5 >-15 <60 75 95 85 10,5 9,5 12
>60 80 9 11,5 105 13 12,5 155
-35 <-15 9,5 12 11 135 13 16
O ®
S(EFCLPEX CHAIN Extended 100 50 10 5 >-15 <60 75 95 85 10,5 9,5 12
>60 80 9 11,5 105 13 12,5 155
-40 <-15 6,5 85 75 95 8,5 10,5
OLFLEX®
- <
£D 855 p Extended 100 50 10 5 >-15 <60 5 65 5,5 7 6 7,5
>60 80 6 8 7 9 8 10
-40 <-15 10 125 11,5 14 13,5 17
OLFLEX®
>- <
FD 855 CP Extended 100 50 10 5 15 <60 75 95 85 10,5 9,5 12
>60 80 9 11,5 105 13 12,5 155
-50 <-20 10 125 115 14 13,5 17
OLFLEX® PETRO
- <
FD 865 CP Extended 100 50 10 5 >-20 <60 75 95 85 10,5 9,5 12
>60 80 9 11,5 105 13 12,5 155
-40 <-15 10 125 11,5 14 13,5 17
O ®
OLFLEX® CHAIN Extended 100 50 10 5 >-15 <70 75 95 85 10,5 9,5 12
896 P <16 mm?
>70 90 9,5 12 11 135 13 16
-40 <-15 13 16,5 15 19 17 21
OLFLEX® CHAIN
- <
896 P = 25 mm? Extended 100 50 10 5 >-15 <70 10 12,5 11 14 12 15
>70 90 12,5 155 14,5 18 16 20,5
-40 <-15 10 125 11,5 14 13,5 17
0 ® >-15 <50 75 95 85 10,5 9,5 12
OLFLEX" ROBUST Extended 100 80 10 6
FD >50 <70 9 11,5 105 13 12,5 155
>70 105 10 12,5 11,5 14,5 15 18,5
-40 <-15 10 125 115 14 13,5 17
O ® >-15 <50 75 95 8,5 105 9,5 12
OLFLEXROBUST Extended 100 80 10 6
FDC >50 <70 9 11,5 105 13 12,5 155
>70 105 10 125 11,5 14,5 15 18,5
5 <15 9,5 12 11 13,5 13,5 17
OLFLEX® SERVO
> <
FD 781 CY < 16mm? Core 20 20 10 5 15 <50 75 955 85 105 10 12,5
>50 70 9 11,5 105 13 13 16,5
-5 <15 10 125 115 15 15 19
OLFLEX® SERVO
<
£D 781 CY > 25 mm? Core 20 20 10 5 >15 <50 75 95 9 11,5 11 14
>50 70 9,5 12 11,5 145 145 18
-25 <5 10 12,5 11 13,5 13,5 17
OLFLEX® SERVO
> <
£D 77CE Core 20 20 10 5 5 <50 75 955 85 105 10 12,5
>50 70 9 11,5 10 12,5 125 155
-40 <-15 13 155 14,5 175 18,5 22
O ®
OLFLEX" SERVO Core 20 20 10 5 >-15 <70 10 12,5 11,5 14,5 14 175
FD zeroCM
>70 90 12 14 13,5 17 16,5 205
-40 <-15 10 13 11,5 15 13,5 175
OLFLEX® SERVO
>- <
D796 P Extended 100 50 10 5 15 <70 7,5 10 85 11 9,5 12,5
>70 90 9,5 12,5 11 145 13 17
-40 <-15 10 13 11,5 15 13,5 175
OLFLEX® SERVO
- <
FD 796 CP < 16mmz  EXtended 100 50 10 5 >-15 <70 7,5 10 85 11 9,5 12,5
>70 90 9,5 12,5 11 145 13 17
-40 <-15 13 17 15 19,5 17 21,5
OLFLEX® SERVO
- <
FD 796 Cp > 25mmz  Xtended 100 50 10 5 >-15 <70 10 13 11 145 12 155
>70 90 12,5 165 14,5 19 16 21

Vyse uvedené hodnoty, faktory a ohybové cykly jsou orientaénimi referenénimi hodnotami a slouZi pouze pro nezévazny odhad predpokladané Zivotnosti.
Udaje pro drdhu pojezdu, zrychleni a rychlost jsou vzdy minény jako maximalni hodnoty, které nelze pouZit ve stejné aplikaci sou¢asné.
Vyhrazujeme si prévo na obmény a Gpravy vySe uvedenych hodnot.



A2-1 vybsrové tabulky ® LAPP

Kabely pro pouZziti v energetickych fetézech - ohybové cykly a provozni parametry

Vykonnost Draha Zrychleni Rychlost Teplotni Ohybové cykly pfi minimalnim poloméru ohybu/dréaze pojezdu
pojezdu rozsah (faktor x pramér kabelu)

Trida/fada dom dom/s? samonosny kluzny  od do 2 mil 3 mil. 5 mil. 7 mil. 10 mil.

dom/s dom/s *C °C .49y <iom >10m <10m >10m <10m >10m <iOm >10m

Oznaceni kabelu

-40 <-15 95 12,5 10,5 14 13 17
OLFLEX® SERVO
- <
FD 798 CP Extended 100 50 10 5 >-15 <70 7,5 10 85 1 9,5 12,5
>70 90 9 12 10 13 12,5 16,5
-40 <-15 10 13 11,5 15 135 175
OLFLEX® SERVO
- <
FD 7DSL Extended 20 50 10 5 >-15 <70 7,5 10 85 1 9,5 12,5
>70 90 9,5 12,5 11 145 13 17
40 <-15 10 13 1,5 15 135 175
OLFLEX® SERVO 50
- <
D 70CS Extended 20 30 (Type 4) 10 5 >-15 <70 7,5 10 85 1 9,5 12,5
>70 90 9,5 12,5 11 14,5 13 17

Vyse uvedené hodnoty, faktory a ohybové cykly jsou orientacnimi referenénimi hodnotami a slouzi pouze pro nezavazny odhad predpoklddané Zivotnosti.
Udaje pro drahu pojezdu, zrychleni a rychlost jsou vzdy minény jako maximalni hodnoty, které nelze pouZit ve stejné aplikaci soucasné.
Vyhrazujeme si pravo na obmény a tpravy vySe uvedenych hodnot.





