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Dichtring 
Seal 

Artikelnummer 
Part No. 

(ØF) (ØG) 
Messing 
Brass 

Messing Bleifrei 
Lead free Brass 

M12x1,5 16 17,6 26,5 6,5 3,5-7 1 9x2 53112610 53112610LF 
M16x1,5 20 22 33 7 4,5-10 4 13x2 53112620 53112620LF 
M20x1,5 24 26,4 37 8 7-13 5 17x2 53112630 53112630LF 
M25x1,5 29 31,9 38,5 8 9-17 7,5 22x2 53112640 53112640LF 
M32x1,5 36 39,6 45,5 9 11-21 9 28x2 53112650 53112650LF 
M40x1,5 45 49,5 48 9 19-28 15 36x2 53112660 53112660LF 
M50x1,5 54 59 55,5 10 27-35 21 46x2 53112670 53112670LF 
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