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Beschreibung 

 Buchsenkontakte für Rundsteckverbinder SIGNAL M23 

 

 

 

Artikel- Nummer Artikel- Bezeichnung Version Für Bauform 

1mm Kontakte  Buchse 

74020601 EPIC® SIGNAL M23 BCEMS 1 mm AU 

0.14 - 1.0 (10) 

1 mm Buchse 

Schlitz 0,14-

1,0mm² 

SIGNAL M23 Einsätze (nicht 

D-Sub), P O W E R  LS1 D6, 

A6 

74200600 EPIC® SIGNAL M23 BCEMS 1 mm AU 

0.14 - 1.0 (100) 

1 mm Buchse 

Schlitz 0,14-

1,0mm² 

SIGNAL M23 Einsätze (nicht 

D-Sub), P O W E R  LS1 D6, A6 

72402601 EPIC® SIGNAL M23 BLEMS 1 mm 1.0 AU 

(10) 

1 mm Buchse 

Schlitz löt 

SIGNAL M23 Einsätze (nicht 

D-Sub) 

72402600 EPIC® SIGNAL M23 BLEMS 1 mm 1.0 AU 

(100) 

1 mm Buchse 

Schlitz löt 

SIGNAL M23 Einsätze (nicht 

D-Sub) 

74034500 POWER LS1 D BCEMS 1 mm AU 0.14 - 1.0 

(100) 

1 mm Buchse 

Drahtfeder 

0,14-1,0mm² 

SIGNAL M23 Einsätze (nicht 

D-Sub), P O W E R  LS1 D6, A6 

74034501 POWER LS1 D BCEMS 1 mm AU 0.14 - 1.0 

(10) 

1 mm Buchse 

Drahtfeder 

0,14-1,0mm² 

SIGNAL M23 Einsätze (nicht 

D-Sub), P O W E R  LS1 D6, A6 

2mm Kontakte  Buchse 

72401601 EPIC® SIGNAL M23 BCEMS 2 mm AU 1,0 - 

2,5 (10) 

2 mm Buchse 

crimp 

SIGNAL M23 Einsätze (nicht 

D-Sub) 

72401600 EPIC® SIGNAL M23 BCEMS 2 mm AU 

1,0 - 2,5 (100) 

2 mm Buchse 

crimp 

SIGNAL M23 Einsätze (nicht 

D-Sub) 

72404100 EPIC® SIGNAL M23 BLEMS 2 mm AU 1,0 - 

2,5 (10) 

2 mm Buchse 

löt 

SIGNAL M23 Einsätze (nicht 

D-Sub) 

72404000 EPIC® SIGNAL M23 BLEMS 2 mm AU 

1,0 - 2,5 (100) 

2 mm Buchse 

löt 

SIGNAL M23 Einsätze (nicht 

D-Sub) 

 

 

 

 

Hinweis 
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. 

  

 


