
Číslo výrobku Rozměr Cykly ohybu

AWG/mm² 2 mil. 3 mil. 5 mil. 7 mil. 10 mil.

Označení kabelu

ETHERLINE® FD P Cat.5e 2170289 2x2x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD P Cat.5e 2170489 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® FD P BK Cat.5e CE217489 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® P EC FD Cat.5e 2170433 1x4x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD P FC Cat.5 2170894 2x2x22/7 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e 2170941 1x4x22/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e 2170937 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® FD P Cat.6 2170488 4x2x26/19 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® FD P Cat.6A 2170484 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD Cat.6A 2170485 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® PN Cat.6A P FD FC 2170590 4x2x24/7 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® PN Cat.6A Y FD FC 2170591 4x2x24/7 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® Cat.6A P FD FC 2170592 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® Cat.6A Y FD FC 2170593 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® PN Cat.7 FD P 2170487 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® T1 FD P 2170920 1x2x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170272 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170273 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170275 1x2x0,34 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170276 2x2x0,34 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170278 1x2x0,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170279 2x2x0,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 2170344 1x2x18 AWG + 1x2x15 AWG 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 2170345 1x2x24 AWG + 1x2x22 AWG 15xD 18xD 21xD

UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 2170346 1x2x18 AWG + 1x2x15 AWG 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 2170347 1x2x24 AWG + 1x2x22 AWG 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 2170818 3x2x0,25 mm² + 3x1,0 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170213 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170214 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170215 3x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170813 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170814 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170815 3x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS PB FD P 2170222 1x2x0,64 mm² 8xD 9xD 10xD

UNITRONIC® BUS PB FD P A 2170822 1x2x0,64 mm² 8xD 9xD 10xD

UNITRONIC® BUS PB FD P FC 2170322 1x2x0,64 mm² 15xD

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 2170997 1x2x0,64 mm² 15xD 18xD

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 2170227 1x2x0,22 mm² + 3x1,0 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 2170495 1x2x0,64 mm² + 4x1,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 2170882 1x2x0,64 mm² + 4x1,5 mm² 8xD 9xD 12xD

A2-2  Výběrové tabulky
Datové kabely pro použití v energetických řetězech – cykly ohybu při defi novaných parametrech použití

Výběrová tabulka A2-2 se vztahuje výhradně na scénáře aplikace, jejichž parametry použití odpovídají následujícím parametrům: 
Zrychlení: 3 m/s² | Rychlost: 3 m/s | Dráha pojezdu: 5 m | Teplota: 20 °C

Výše uvedené hodnoty, faktory a ohybové cykly jsou orientačními referenčními hodnotami a slouží pouze pro nezávazný odhad předpokládané životnosti.
Pro odlišné scénáře použití lze očekávat jiné hodnoty cyklů ohybu. Vyhrazujeme si právo na obměny a úpravy výše uvedených hodnot.

D = Vnější průměr


