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Artikel- 

Nummer 
Artikel Version Leiterquerschnitt  

in mm² 

    Quer- 

Schnitts- 

kennzahl 

Oberfläche Abisolierlänge  

(mm) 

Kontakte 

11190000 H-BE 2,5 

gedreht 

Stift 0,5 0 Ag 7,4 

11195000 H-BE 2,5 

gedreht 

Buchse 0,5 0 Ag 7,3 

11190100 H-BE 2,5 

gedreht 

Stift 0,75 - 1 1 Ag 7,4 

11195100 H-BE 2,5 

gedreht 

Buchse 0,75 - 1 1 Ag 7,3 

11190200 H-BE 2,5 

gedreht 

Stift 1,5 2 Ag 7,4 

11195200 H-BE 2,5 

gedreht 

Buchse 1,5 2 Ag 7,3 

11190300 H-BE 2,5 

gedreht 

Stift 2,5 3 Ag 7,4 

11195300 H-BE 2,5 

gedreht 

Buchse 2,5 3 Ag 7,3 

11190400 H-BE 2,5 

gedreht 

Stift 4,00  Ag 7,4 

11195400 H-BE 2,5 

gedreht 

Buchse 4,00  Ag 7,3 

11192000 H-BE 2,5 

gedreht 

Stift 0,5 0 Au 7,4 

11197000 H-BE 2,5 

gedreht 

Buchse 0,5 0 Au 7,3 

11192100 H-BE 2,5 

gedreht 

Stift 0,75 - 1 1 Au 7,4 

11197100 H-BE 2,5 

gedreht 

Buchse 0,75 - 1 1 Au 7,3 

11192200 H-BE 2,5 

gedreht 

Stift 1,5 2 Au 7,4 

11197200 H-BE 2,5 

gedreht 

Buchse 1,5 2 Au 7,3 

11190301 H-BE 2,5 

gedreht 

Stift 0,14-0,37 1 Au 7,4 

11190302 H-BE 2,5 

gedreht 

Buchse 0,14-0,37 1 Au 7,3 

 
 

   Hinweis: 

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. 

 


